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AX IT: Maatwerk oplossingen
voor jouw IT-infrastructuur

AXIT Compact 10" 1196888 AXIT19" 7645350

De AXIT wandbehuizingen zijn al jaren onderdeel van ons portfolio.
Vanuit de markt bleek er vraag te zijn naar maatwerkoplossingen. Om
die reden hebben wij naast de standaard AXIT het portfolio uitgebreid
met 3 innovatieve oplossingen.

Van compacte 10" behuizingen; ideaal voor kleine netwerken, tot onze
uitbreidbare 19" modellen voor grotere IT en industriéle toepassingen.
Elk productis ontworpen met robuustheid en veiligheid in gedachten.

AXIT 19" Zwenkbaar 1196887 AXIT 19" Pull out 1196886

Met het AXIT portolio speelt Rittal in op de
vraag naar kleinere wandbehuizingen die
bestand zijn tegen uiteenlopende invioeden
van buitenaf, die tot verlies van connectiviteit
data en hardware kunnen leiden.



AX IT Compact 10"

De AXIT 10" behuizing van Rittal: uw robuuste oplossing voor
compacte en veilige netwerkconfiguraties. Dit model biedt
uitstekende fysieke beveiliging met opties voor toegangs-

en temperatuurmonitoring. Ideaal voor Fiber To The Home.
Deze behuizing is perfect voor kleine netwerken waarborgt
maximale bescherming van de opbouw componenten tot IP 66.
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AXIT Compact 10" 1196888

Compact en efficiént ontwerp.

Geschikt voor gebruik in uitdagende omgevingen,
inclusief stofdichte toepassingen.

Flexibiliteit in aanpassing dankzij een breed scala aan

standaardaccessoires

Mogelijkheid tot integratie van eigen cilinders,
waardoor het eenvoudig in het sluitplan van de klant
opgenomen kan waorden,

AXIT 19"

De AXIT 19" wandbehuizing is een compleet voorgemonteerde
IT behuizing voor de directe opname van IT-componenten
dankzij een diepte verstelbaren profielen. Eenvoudige
kabelinvoer is mogelijk via de onderzijde, via een wartelplaat
met geintegreerde borstelstrip.

AXIT19" 7645350

Hoogwaardige bescherming in industriéle omgeving.
Flexibiliteit door in diepte verstelbare 19"-profielen.

Geavanceerde kabelmanagementopties.

Robuuste constructie geschikt voor een breed scala

aan toepassingen waaronder parkeergarages en
logistieke centra.




AX IT 19" Zwenkbaar

De AXIT 19" zwenkbaar geeft maximale toegang tot IT
apparatuur, daar waar de ruimte beperkt is. Door een 19" frame
met de 130 graden draaibare deur te verbinden is het mogelijk
de wandbehuizing te monteren op plaatsen die voorheen niet
mogelijk waren. De positie van het 19" frame is eenvoudig te
wijzigen en is belastbaar tot 20kg.
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AXIT19"Zwenkbaar 1196887

Langdurige duurzaamheid en robuuste constructie.

Verbetert de toegankelijkheid van IT-apparatuur, wat onderhoud
vergemakkelijkt.

Vermindert de kans op aansluitfouten door beter overzicht.

Ruimtebesparend design, perfect voor nissen, meterkasten, en meer.
Compatibiliteit met standaardaccessoires en snelle beschikbaarheid.
Belastbaar tot 20kg

AX IT 19" Pull out

De AXIT 19" Pull-out is een compacte robuuste wandbehuizing
met geintergreerd uitschuifbaar 19" frame. Het 19-inch frame
maakt een snelle en efficiénte montage van componenten
mogelijk. Dankzij het ontwerp van het frame kun je gemakkelijk
bij alle componenten en bekabeling komen. Dit minimaliseert
aansluitfouten en draagt bij aan een betrouwbaar systeem.
Deze behuizing biedt uitbreidingsmogelijkheden met zowel
passieve als actieve koeloplossingen.
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AXIT 19" Pull out 1196886

Duurzame en robuuste behuizing.
Verbetert toegang tot apparatuur.
Minimaliseert aansluitfouten.
Bespaartruimte enis snel leverbaar.

Flexibele installatieopties met het pull out frame.
Belastbaar tot 40kg



Toebehoren AXIT

Handgreep geschikt voor halfprofielcilinder*

Artikelnr Type behuizing Aantal sluitingen
2537100 AXIT 10" Compact

2537100 AXIT 19"

2537100 AXIT 19" Zwenkbaar

2537100 AXIT 19" Pull Out

* Halfprofielcilinders niet inbegrepen

Kunststof wartelplaat met metrische uitdrukpoorten Meer informatie?

Artikelnr | Type behuizing Aantal

2565200
2565200
|
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AX systeemchassis voor montage in de diepte

E||.;"-:'3,E-f‘,E| Onze contactgegevens
' 'i_".: vind je op:

Artikelnr | Type behuizing Levereenheid

p www.rittal.com/contact




